Elektrické vedeni

Schéma zapojeni

[mEn| 1 Svorkovnice = B N Mistni elektricka instalace
: Konektor —-—)— Konektor relé
- . PFipojka O : Svorka
BLK . Cerna ORG . OranZova
BLU : Modra RED . Cervena
BRN : Hnéda WHT : Bila
GRN . Zelena YLW : Zluta
Poznamky : INDOOR Vnitfni
: OUTDOOR Venkovni
CONDENSER Kondenzator
DISCHARGE Vystupni
POWER SUPPLY Napajeci zdroj

Tabulka soucasti pro schéma zapojeni
C74,C75,C94,

IPM1 e Inteligentni napajeci modul
Lo Faze
LT Civka

LIR e Tlumivka

MIC .o Motor kompresoru

MTF. e Motor ventilatoru
MRCW,MRM10,

MRM20,MR30........ Magnetické relé

N o Nulovy

PCB1 .. Obvodova deska (karta)
Q1L i Ochrana proti pretizeni
10

RAT~R3T ..cooevrne Termistor

SAT oo Pojistka proti razovému proudu

Q31 e IGBT

V1,V3,V4 ... Varistor

XIM i Svorkovy pasek

YIE oo, Civka elektronického expanzniho ventilu
YAR e Civka reverzniho elektromagnetického ventilu
Z1C,Z2C,Z3C,

Z4AC .o Feritové jadro

D e Ochranné uzemnéni

S$20,S40,S70,

S$80,S90,

XMMA e Konektor
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Zkusebni provoz a zaverecna kontrola

1. Zkusebni provoz a zkousky.

1-1 Zmérfte napajeci napéti a ujistéte se, ze spada do stanoveného rozsahu.

1-2 ZkuSebni provoz by mél byt proveden v reZimu chlazeni nebo topeni.

1) ZkuSebni provoz maze byt zruSen v kterémkoliv reZimu v zavislosti na pokojové teploté.
2) Po dokonceni zkuSebniho provozu nastavte teplotu na normalini uroven (26°C az 28°C v reZimu chlazeni, 20°C az 24°C

v rezimu topeni).

3) Z dGivodl ochrany systém zablokuje opétovné spusténi ¢innosti po dobu 3 minut po vypnuti.

1-3 Provedte zkuSebni provoz podle navodu k obsluze, abyste se uijistili, ze vSechny funkce (napfiklad pohyb

mFizky) a soucasti pracuji spravné.

+ Klimatizaéni jednotka vyZaduje v pohotovostnim rezimu malé mnozstvi energie. Jestlize planujete, Ze systém nebude
urcitou dobu po instalaci pouzivan, odpojte jisti¢, aby nedochazelo ke zbyte€nému odbéru elektrické energie.
+ Jestlize jisti€ vypne napajeni klimatizacniho zafizeni, systém po obnoveni napajeni obnovi plivodni provozni rezim.

2. Zkusebni polozky.

ZkuSebni poloZky

Pfiznak

Kontrola

Vnitfni a venkovni jednotky jsou nainstalovany spravné na pevnych zakladech.

Pad, vibrace, hluk

Zadny anik plynného chladiva.

Nekompletni funkce chlazeni/vytapéni

Plynové a kapalinové potrubi chladiva a odtokova prodluZovaci hadice vnitini jednotky

) N Unik vody
jsou tepelné izolovany.

Vypoustéci potrubi je spravné nainstalovano. Unik vody
Systém je fadné uzemnény. Elektricky svod

Pro propojeni jsou pouzity pfedepsané vodice.

Nefungujici nebo spalené

Uzaviraci ventily jsou otevfeny.

Sani nebo vystup vnitfni nebo venkovni jednotky maji zajistén volny prichod vzduchu.

Nekompletni funkce chlazeni/vytapéni

Vnitini jednotka spravné pfijima pfikazy z délkového ovladace.

Nepracuje

mCesky
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