
10 Česky

Elektrické vedení
Schéma zapojení

Tabulka součástí pro schéma zapojení

: Svorkovnice : Místní elektrická instalace

: Konektor : Konektor relé

: Přípojka : Svorka

BLK : Černá ORG : Oranžová

BLU : Modrá RED : Červená

BRN : Hnědá WHT : Bílá

GRN : Zelená YLW : Žlutá

Poznámky : INDOOR Vnitřní

: OUTDOOR Venkovní

: CONDENSER Kondenzátor

: DISCHARGE Výstupní

: POWER SUPPLY Napájecí zdroj

C74,C75,C94,
C95 ........................ Kondenzátor
DB1,DB2,DB3........ Diodový můstek
FU1,FU2,FU3 ........ Pojistka
IPM1 ...................... Inteligentní napájecí modul
L............................. Fáze
L1........................... Cívka
L1R ........................ Tlumivka
M1C ....................... Motor kompresoru
M1F........................ Motor ventilátoru
MRCW,MRM10,
MRM20,MR30........ Magnetické relé
N ............................ Nulový
PCB1 ..................... Obvodová deska (karta)
Q1L ........................ Ochrana proti přetížení

R1T~R3T ...............Termistor
SA1 ........................Pojistka proti rázovému proudu
Q31 ........................ IGBT
V1,V3,V4................Varistor
X1M........................Svorkový pásek
Y1E ........................Cívka elektronického expanzního ventilu
Y1R ........................Cívka reverzního elektromagnetického ventilu
Z1C,Z2C,Z3C,
Z4C ........................Feritové jádro

........................Ochranné uzemnění
S20,S40,S70,
S80,S90,
X11A ......................Konektor



Česky 11

Zkušební provoz a závěrečná kontrola
1. Zkušební provoz a zkoušky.

1-1 Změřte napájecí napětí a ujistěte se, že spadá do stanoveného rozsahu.
1-2 Zkušební provoz by měl být proveden v režimu chlazení nebo topení.

• V režimu chlazení zvolte nejnižší programovatelnou teplotu; v režimu topení zvolte nejvyšší programovatelnou teplotu.
1) Zkušební provoz může být zrušen v kterémkoliv režimu v závislosti na pokojové teplotě.
2) Po dokončení zkušebního provozu nastavte teplotu na normální úroveň (26°C až 28°C v režimu chlazení, 20°C až 24°C 

v režimu topení).
3) Z důvodů ochrany systém zablokuje opětovné spuštění činnosti po dobu 3 minut po vypnutí.

1-3 Proveďte zkušební provoz podle návodu k obsluze, abyste se ujistili, že všechny funkce (například pohyb 
mřížky) a součásti pracují správně.
• Klimatizační jednotka vyžaduje v pohotovostním režimu malé množství energie. Jestliže plánujete, že systém nebude 

určitou dobu po instalaci používán, odpojte jistič, aby nedocházelo ke zbytečnému odběru elektrické energie.
• Jestliže jistič vypne napájení klimatizačního zařízení, systém po obnovení napájení obnoví původní provozní režim.

2. Zkušební položky.
Zkušební položky Příznak Kontrola

Vnitřní a venkovní jednotky jsou nainstalovány správně na pevných základech. Pád, vibrace, hluk
Žádný únik plynného chladiva. Nekompletní funkce chlazení/vytápění
Plynové a kapalinové potrubí chladiva a odtoková prodlužovací hadice vnitřní jednotky 
jsou tepelně izolovány. Únik vody

Vypouštěcí potrubí je správně nainstalováno. Únik vody
Systém je řádně uzemněný. Elektrický svod
Pro propojení jsou použity předepsané vodiče. Nefungující nebo spálené
Sání nebo výstup vnitřní nebo venkovní jednotky mají zajištěn volný průchod vzduchu.
Uzavírací ventily jsou otevřeny. Nekompletní funkce chlazení/vytápění

Vnitřní jednotka správně přijímá příkazy z dálkového ovladače. Nepracuje
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